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LFU-1
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1 / 108.11.2023 – 変更対象 – Festo SE & Co. KG

データシート
特長 値

1時側圧力 0 ... 16 bar
供給圧力1MPa時 0 ... 1.6 MPa
供給圧力1psi時 0 ... 232 psi
大気開放時の流量 12,500 l/min
耐酸性クラス：CRC 1 - 腐食ストレス低
PWIS conformity VDMA24364-B1/B2-L
取付方法 ネジ穴付き
接続ポート径 G1
材質 RoHS対応


