
接続プレート 
VABS-C8-12XB-QX
部品番号: 1236027
Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

1 / 109.11.2023 – 変更対象 – Festo SE & Co. KG

Modern alternatives can be found by entering the first four 
characters of the type code in the search field.

データシート
特長 値

幅 12 mm
バルブ位置 1
耐酸性クラス：CRC 0 - 腐食ストレスなし
PWIS conformity VDMA24364-B1/B2-L
バルブ取付時の最高締付トルク 0.48 ... 0.72 Nm
最大締め付けトルク　壁取付 1.3 Nm
質量 15 g
外部パイロット接続ポート12/14 カートリッジ用
エア接続ポート 1 カートリッジについては準備中
エア接続ポート 3 カートリッジについては準備中
エア接続ポート 5 カートリッジについては準備中
材質 RoHS対応
Material manifold 強化PA


