
アングル取付けプレート 
NAVW-1/4-NPT-1
部品番号: 152792

1 / 108.11.2023 – 変更対象 – Festo SE & Co. KG

ポートパターンは規格 ISO5599/1 
に準拠、マニホールド組付け用、側面と下部に接続

データシート
特長 値

幅 110 mm
使用圧力 0 ... 16 bar
作動流体 ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア
PWIS conformity VDMA24364-B2-L
流体温度 -10 ... 60 °C
周囲温度 -10 ... 60 °C
サブベースの取付方法 取付穴
パイロット接続ポート12 1/8 NPT
パイロット接続ポート14 1/8 NPT
エア接続ポート 1 1/4 NPT
エア接続ポート 2 1/4 NPT
エア接続ポート 4 1/4 NPT


