
ロッドクレビス 
SG-M12
部品番号: 2675

1 / 108.11.2023 – 変更対象 – Festo SE & Co. KG

六角ナット、スイベルシリンダ取付け用（ピストンロッド側）、 
DIN ISO8140.に準拠。

データシート
特長 値

サイズ M12
規格 ISO 8140
適合または準拠規格 DIN 71752
ネジ接続 雌ネジM12
耐酸性クラス：CRC 1 - 腐食ストレス低
PWIS conformity VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033 F1
周囲温度 -40 ... 150 °C
質量 168 g
材質 RoHS対応
Material mounting pin 鋼

亜鉛メッキ
Material clevis 鋼

亜鉛メッキ
Material nut 鋼

亜鉛メッキ


