
フィールドバスコネクタ 
FBA-2-M12-5POL
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1 / 109.11.2023 – 変更対象 – Festo SE & Co. KG

CPVバルブターミナル用、DEVICE-NET、CAN-
Open直結用5ピンプラグM12（2ヶ所）

データシート
特長 値

取付方法 取付穴
質量 28 g
配線方式 9ピン/5ピン

ストレートソケット/プラグソケット
Sub-D / M12x1

使用電圧範囲（DC) <= 24 V
許容電流負荷 4 A
保護仕様 IP65
周囲温度 -5 ... 50 °C
保管温度 -20 ... 70 °C
PWIS conformity VDMA24364-B2-L
材質 RoHS対応
Material housing PA
ハウジングカラー 黒
Material electrical contact 銅

金メッキ


