
センサブラケット 
SIEZ-UV
部品番号: 538355

1 / 101.04.2016 – 変更対象 – Festo AG & Co. KG

ブロック形用、フート取付

データシート
特長 値

材質 銅、PTFEフリー
周囲温度 -25 ... 80 °C
取付方法 取付穴
質量 16 g
材質　ハウジング 強化PA
耐酸性クラス：CRC 0


