
ケーブル 
NESC-C-D1-10-C1
部品番号: 552105
廃番予定品

1 / 101.11.2015 – 変更対象 – Festo AG & Co. KG

オペレーターユニット CDSA
製造中止予定品（2017年まで）です。代替品についてはホーム
ページでご確認ください。

データシート
特長 値

配線特長 静止アプリケーション
耐酸性クラス：CRC 0
保護仕様 IP65
ケーブル可動時の周囲温度 -40 ... 70 °C
周囲温度 -40 ... 70 °C
ケーブル長さ 10 m
ケーブルインタフェース 17ピンプラグ

RJ45
11ピンソケットターミナル

取付方法 片側エンドにケーブルスリーブ
被膜の色 赤
材質 RoHS対応
材質　ケーブル皮膜 TPE-U(PUR)


