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増圧弁MS6-SV（安全弁）と接続して使用

データシート
特長 値

ねじ込みスタッドシールのタイプ シールなし
取付方向 任意
構造 サイレンサ
Operating pressure MPa 0 ... 1 MPa
使用圧力 0 ... 10 bar
作動流体 ISO8573-1:2010 [-:-:-]準拠の圧縮エア
耐酸性クラス：CRC 2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity VDMA24364-B1/B2-L
音圧レベル 75 dB(A)
周囲温度 -10 ... 50 °C
取付方法 雄ネジ
質量 200 g
接続ポート径 G1
Material of silencer insert PE
材質 RoHS対応
Material housing POM
Material sleeve 鍛造アルミ合金


