
ブランキングプラグ 
QSPC10
部品番号: 562243
Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden
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バルブプレート用ガスケット
Modern alternatives can be found by entering the first four 
characters of the type code in the search field.

データシート
特長 値

サイズ 標準
デザイン ストレート形
容器サイズ 10
Operating pressure for entire temperature range 0 ... 0.8 MPa
温度範囲での作動圧力 0 ... 8 bar
Operating pressure for entire temperature range 0 ... 116 psi
作動流体 ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア
耐酸性クラス：CRC 0 - 腐食ストレスなし
PWIS conformity VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度 -5 ... 60 °C
質量 0.4 g
取付方法 Mounting pin
エア接続ポート 1 カートリッジ 10 mm
材質 RoHS対応
Material blanking plug POM
Material o-ring NBR


