
アダプタ 
NPFV-AF-G14-G14-MF
部品番号: 563398

1 / 109.11.2023 – 変更対象 – Festo SE & Co. KG

データシート
特長 値

オリフィス径 6 mm
Operating pressure MPa 0.2 ... 0.8 MPa
使用圧力 2 ... 8 bar
耐酸性クラス：CRC 1 - 腐食ストレス低
PWIS conformity VDMA24364 zone III
エア接続ポート 1 G1/4
エア接続ポート 2 G1/4
材質 RoHS対応
Material adapter ステンレス
Material seals NBR


