
リフレクタホイル 
SARA-RF-Q100-MC
部品番号: 8084163

1 / 109.11.2023 – 変更対象 – Festo SE & Co. KG

データシート
特長 値

材質 RoHS対応
周囲温度 -40 ... 70 °C
取付方法 接着
質量 5.6 g
Material foil PMMA
耐酸性クラス：CRC 4 - 腐食ストレス最大
PWIS conformity VDMA24364 zone III
Structural width of reflector MICRO


