
quarter turn actuator unit 
KDFP-DFPD
部品番号: 8108611

1 / 109.11.2023 – 変更対象 – Festo SE & Co. KG

データシート
特長 値

構造 ラックピニオン
運転モード 複動式

単動
アクチュエータサイズ 10
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フランジ金具の取付穴パターン F03
F04
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回転角度 90 deg
周囲温度 -50 ... 150 °C
Operating pressure MPa 0.2 ... 0.8 MPa
使用圧力 2 ... 8 bar
Operating pressure 29 ... 116 psi
PWIS conformity VDMA24364 zone III
質量 1 ... 100 kg
材質 RoHS対応


