
位置表示器 
SASF-S3-B-F-A20
部品番号: 8140396

1 / 109.11.2023 – 変更対象 – Festo SE & Co. KG

データシート
特長 値

角度調整範囲 0 ... 180 deg
規格適合のポジショナおよび位置センサの接続 VDI/VDE 3845, サイズAA 1
寸法WxLxH Ø 40 x 32
耐振動 重度レベル2（FN 942017-4およびEN 60068-2-6）での輸送テスト
耐衝撃性 衝撃テスト：重要度レベル2（FN 942017-5およびEN 60068-2-

27準拠）
PWIS conformity VDMA24364 zone III
周囲温度 -25 ... 70 °C
質量 24 g
取付方法 VDI/VDE 3845準拠
ハウジングカラー 黒
材質 RoHS対応
Material spacer PP
Material housing PP

ステンレス
Material screws ステンレス


