
필터 소음기 
LFU-1/2
Part Number: 10494
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자료 시트
특징 값

작동 압력 MPa 0 ... 1.6 MPa
작동 압력 0 ... 16 bar
Operating pressure 0 ... 232 psi
대기로의 유량 6,000 l/min
부식 방지 등급 KBK 1 - 부식 응력 수준 낮음
PWIS conformity VDMA24364-B1/B2-L
마운팅 형태 나사산
공압 연결구 G1/2
재질 사항 RoHS 에 승인


