
끝단 정지 키트 
KSM-10
Part Number: 175835
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반-회전 드라이브 DSM용. 무한 조정 가능, 미세 종단 위치 조정

자료 시트
특징 값

사이즈 10
회전 각도 조절 범위 0 ... 200 deg
회전 각도 200 deg
조립 위치 어디든
미세 조절 -5 deg
디자인 구조 정지 레버
위치 감지 없음
PWIS conformity VDMA24364-B1/B2-L
주변 온도 0 ... 60 °C
제품 중량 100 g
커버 소재 PA-강화
고정 장치 소재 고합금 강철, 부식방지
하우징 소재 알루미늄

아노다이징


