
플러그 
PS1-SAC31-30POL+LED
Part Number: 197162
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3-열, LED 포함, 인장 스프링 기술. IPC FEC Standard의 
입/출력용으로 적합한 플러그.

자료 시트
특징 값

마운팅 형태 관통 홀 포함
전기 연결 10-핀 / 30-핀

소켓 / 단자대 띠
작동 전압 범위 AC <= 50 V
종단 단면 0.08 ... 0.75 mm2
주변 온도 -20 ... 100 °C
PWIS conformity VDMA24364-B2-L
하우징 소재 PBT


