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실린더 스위치 마운팅용.
납품 품목에 두 개의 센서 브라켓 포함.
주문시 포함 2 개

자료 시트
특징 값

사이즈 8
디자인 원형 실린더용
조립 위치 어디든
부식 방지 등급 KBK 4 - 부식 응력 수준 매우 높음
PWIS conformity VDMA24364-B2-L
식품 안전 추가 재료 정보 참조
보호 등급 IP65

IP68
IP69K

주변 온도 -40 ... 90 °C
제품 중량 3 g
마운팅 형태 접착
재질 사항 RoHS 에 승인
하우징 소재 알루마이트

TPE-U(PU)


