
콘넥터 블록 
CPX-AB-2-M12-RK-IB
Part Number: 534505
단종 예정 제품
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CPX-FB6과 조합해서만 사용 가능.
단종 예정 제품. 2027년까지 사용 가능. 대체 제품에 대해서는 
Support Portal을 참조하십시오.

자료 시트
특징 값

프로토콜 Interbus
치수 W x L x H 48 mm x 85 mm x 24 mm
제품 중량 140 g
주변 온도 -5 ... 50 °C
보관 온도 -20 ... 70 °C
상대 공기 습도 95 %

비-응결
보호 등급 IP65

IP67
부식 방지 등급 KBK 1 - 부식 응력 수준 낮음
직접 및 간접 접촉에 대한 보호 안전 차단 기능 포함 방호초저전압(PELV)
PWIS conformity VDMA24364-B2-L
하우징 소재 PA-강화
필드버스 인터페이스 2 개 M12 x 1, B 코드


