
공급 플레이트 
VMPAF-FB-SP-7/8-V-4POL
Part Number: 545351
단종 예정 제품
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단종 예정 제품. 2019년까지 사용 가능. 대체 제품에 대해서는 
Support Portal을 참조하십시오.

자료 시트
특징 값

폭 21 mm
조립 위치 어디든
공칭 동작 전압 DC 24 V
허용 가능 전압 파동 +/- 25 %
부식 방지 등급 KBK 1 - 부식 응력 수준 낮음
보호 등급 IP65
주변 온도 -5 ... 50 °C
전기 연결 7/8" 원형 플러그 콘넥터

4-핀
재질 사항 RoHS 에 승인
Material supply plate 알루미늄 다이캐스트


