
분배기 
FCK-3-PK-6-N
Part Number: 546067

1 / 12023-11-09 – 수정 대상 – Festo SE & Co. KG

금속 버전.

자료 시트
특징 값

공칭 사이즈 4.5 mm
조립 위치 어디든
작동 압력 전체 온도 범위 0 ... 10 bar
부식 방지 등급 KBK 1 - 부식 응력 수준 낮음
PWIS conformity VDMA24364-B1/B2-L
제품 중량 14 g
공압 연결구, 포트 1 너트 포함 바브드 커넥터 내경 6mm용
공압 연결구, 포트 2 너트 포함 바브드 커넥터 내경 3mm용
하우징 소재 전조 알루미늄 합금


