
어뎁터 렌즈 
SASF-L1-LD-M2
Part Number: 552829

1 / 12023-11-09 – 수정 대상 – Festo SE & Co. KG

작업 범위 확장용

자료 시트
특징 값

부식 방지 등급 KBK 1 - 부식 응력 수준 낮음
PWIS conformity VDMA24364-B2-L
보호 등급 IP66
주변 온도 -30 ... 150 °C
죄임 토크 -0.2 ... 0.6 Nm
제품 중량 0.5 g
렌즈 기초 기능 직사각형

에러: 통신 에러
하우징 소재 황동

니켈 도금


