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인터페이스 하우징 CAMI-C용.

자료 시트
특징 값

추가 기능 이더넷을 통하여 Acyclic 데이터 접근
조립 위치 어디든
공칭 동작 전압 DC 24 V
작동 전압 범위 AC 160 V
허용 가능 전류 부하 1 A
보호 등급 IP65

IEC 60529에 따름
PWIS conformity VDMA24364-B2-L
재질 사항 RoHS 에 승인
부식 방지 등급 KBK 0 - 부식 응력 없음


