
센서 레일 
DASP-F5-50-125-A-SR-S1-2
Part Number: 8031588
단종 예정 제품
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힌지 실린더 DFAW 에 적합.
단종 예정 제품. 2019년까지 사용 가능. 대체 제품에 대해서는 
Support Portal을 참조하십시오.

자료 시트
특징 값

사이즈 50
조립 위치 어디든
디자인 구조 센서 띠
부식 방지 등급 KBK 2 - 부식 응력 수준 보통
주변 온도 -10 ... 60 °C
최대 죄임 토크 2.9 Nm
0 mm 행정거리 당 기본 중량 127.8 g
10 mm 행정거리 당 추가 중량 1.4 g
마운팅 형태 관통-홀 및 스크류 포함
프로파일 소재 전조 알루미늄 합금

아노다이징
재질 사항 RoHS 에 승인
나사 소재 고합금 강철


