
Daudzpozīciju komplekts 
DPVU-50
Daļas numurs: 161199

1 / 12023.11.09. – Pakļauts izmaiņām – Festo SE & Co. KG

Ļauj uzstādīt 3- un 4- pozīciju cilindrus, katrs sastāv no 2 standarta 
ADVU cilindriem.

Datu lapa

Pazīme Lielums

Izmērs 50
Korozijas noturības klasifikācija CRC 2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity VDMA24364-B2-L
Apkārtējās vides temperatūra -40 ... 150 °C
Produkta svars 212 g
Materiālu piezīme Atbilst RoHS
Atloka materiāls Kaļamā alumīnija sakausējums
Skrūvju materiāls Tērauds

galvanizēts
Cilindriskās dībeļa tapas materiāls Tērauds

galvanizēts


