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Produkts tiks atcelts

1 / 12023.01.28. – Pakļauts izmaiņām – Festo SE & Co. KG

Priekš vārstu termināli
Tiks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2026. Lūdzu meklējiet 
alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.

Datu lapa

Pazīme Lielums

Bāzēts uz standartu ISO 5599-2
Max. vārstu pozīciju skaits 1
Darbošanās spiediens -0,9 ... 16 bar
Autorizācija UL - Recognized (OL)
Darbošanās paņēmiens Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-]
PWIS conformity VDMA24364-B2-L
Vidējā temperatūra -10 ... 60 °C
Aizsardzības klase IP65
Apkārtējās vides temperatūra -10 ... 60 °C
Apakšējās pamatnes montāžas metode ar caurejošo urbumu
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvieta 1 G1
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvieta 2 G1/2
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvieta 3 G1
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvieta 4 G1/2
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvieta 5 G1
Materiālu piezīme Atbilst RoHS
Savienojošās plāksnes materiāls Alumīnija spiedienlējums


