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Priekš AS-i sistēmas komponentēm.
Piegādes apjoms 100 metri, melns

Datu lapa

Pazīme Lielums

Produkta svars 71 g
Darbības sprieguma diapazons DC <= 75 V
Darbības sprieguma diapazons AC <= 60 V
Pieļaujamā strāvas slodze 3 A
Kabeļa garums 100 m
Aizsardzības klase IP65

Ar izolētiem vadu galiem
Apkārtējās vides temperatūra -40 ... 85 °C
Apkārtējās vides temperatūra ar elastīgo kabeļa instalāciju -25 ... 85 °C
PWIS conformity VDMA24364-B2-L
Kabeļa izolācijas materiāls Gumijas sakausējums
Kabeļa apvalka krāsa Melns


