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1 / 12023.11.09. – Pakļauts izmaiņām – Festo SE & Co. KG

Datu lapa

Pazīme Lielums

Platums 47 mm
Augstums 70 mm
Garums 231 mm
Montāžas pozīcija Brīva konvekcija
Darbības spriegums 520/300 V
Ieejas strāva 16 A
Tīkla frekvence 50 ... 60 Hz
Autorizācija ENEC

UL - Recognized (OL)
c UL - Recognized (OL)

PWIS conformity VDMA24364 zone III
Produkta svars 900 g
Montāžas tips Montāžas plāksne, pieskrūvēta
Materiālu piezīme Atbilst RoHS


