
Spraudnis 
FBS-SUB-9-BU-2X5POL-B
Daļas numurs: 532219

1 / 12023.11.09. – Pakļauts izmaiņām – Festo SE & Co. KG

priekš DeviceNet, CANopen

Datu lapa

Pazīme Lielums

Platums 20 mm
Augstums 62 mm
Garums 61 mm
Protokols CAN
Produkta svars 60 g
Feldbus spraudnis 2x 5 ar atsperi nofiksēti termināļi
Piezīme attiecībā uz feldbus interfeisu bus ieeja - bus izeja savienota kopā
Pieļaujamais vada diametrs 5 ... 10 mm
Aizsardzības klase IP65

IP67
saliktā stāvoklī
pēc IEC 60529

Apkārtējās vides temperatūra 0 ... 50 °C
Uzglabāšanas temperatūra -20 ... 70 °C
Relatīvais gaisa mitrums 95 %

nekondensējošs
PWIS conformity VDMA24364-B2-L
Materiālu piezīme Atbilst RoHS
Korpusa materiāls PA-pastiprināts
Savienošanas uzgriežņa materiāls Misiņš
Skrūvju materiāls Tērauds
Blīvējumu materiāls NBR


