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Filtra-regulatora-eļļotāja kombinācija, 12 bāru maksimālais izejas 
spiediens, 5 µm filtrs, ar spiediena manometru, nobloķējama 
regulatora galva, plastmasas kauss ar plastmasas kausa aizsargu, 
manuāla kondensāta novadīšana, plūsmas virziens: no kreisās uz labo 
pusi.

Datu lapa

Pazīme Lielums

Darbošanās paņēmiens Saspiests gaiss saskaņā ar ISO 8573-1:2010 [-:4:-]
Inertās gāzes

Piezīme par darba un vadības vidi Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
PWIS conformity VDMA24364-B1/B2-L
Pārtikas drošs Skatiet Papildus materiālu informāciju
Gaisa tīrības klase izejā Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [6:4:-]
Materiālu piezīme Atbilst RoHS


