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Ar rievotu uzgriezni un atsperpaplāksni.

Datu lapa

Pazīme Lielums

Montāžas pozīcija Jebkurš
Min. satveršanas laiks 10 ms
Noslodzes cikls 100 %
Spēka faktors cos {phi} 0,7
Tinuma raksturlielumu dati 24 V AC: 50/60 Hz, ieslēgšanās jauda 9 VA, noturošā jauda 7 VA
Pieļaujamā frekvences svārstība +/- 5 %
Pieļaujamās sprieguma svārstības +/- 10 %
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu) Saskaņā ar EU-Ex- aizsardzības vadlīniju (ATEX)
Eksploziju aizsardzības sertifikācija ārpus ES EPL Dc (CN)

EPL Gc (CN)
ATEX kategorija Gāze II 3G
ATEX kategorija Putekļi II 3D
Eksploziju dzirksteļu aizsardzības tips Gāze Ex nA IIC T4 X Gc
Eksploziju dzirksteļu aizsardzības tips Putekļi Ex tc IIIC T130°C X Dc IP65
Eksploziju droša apkārtējā temperatūra -5°C <= Ta <= +40°C
PWIS conformity VDMA24364-B2-L
Aizsardzības klase IP65
Apkārtējās vides temperatūra -5 ... 40 °C
Max. pievilkšanas moments, spraudņa ligzda 0,4 Nm
Produkta svars 55 g
Elektriskais savienojums 3-kontaktu

Spraudņa MSSD-F atvienotājs
Montāžas tips ar rievoto uzgriezni
Materiālu piezīme Atbilst RoHS
Elektromagnēta tinuma materiāls Duroplast

Varš
Tērauds

Tinuma materiāls Varš


