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1 / 12018.11.01. – Pakļauts izmaiņām – Festo AG & Co. KG

Paredzēts spiediena zonu veidošanai kolektoru kopējos kanālos 1 un 3.

Datu lapa

Pazīme Lielums

Montāžas pozīcija Jebkurš
Iepakojuma izmērs 1
Darbošanās spiediens 0,9 ... 8 bar
Darbošanās paņēmiens Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Piezīme par darba un vadības vidi Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
Korozijas noturības klasifikācija CRC 2 - Mainīga korozijas ietekme
Vidējā temperatūra -5 ... 50 °C
Apkārtējās vides temperatūra -5 ... 50 °C
Produkta svars 20 g
Noslēgspraudņa materiāls Pastiprināts PA
Materiālu piezīme Brīvs no vara un PTFE

Atbilst RoHS
Blīvgredzena materiāls NBR
Atdalītāja materiāls Tērauds


