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Paredzēts MPA-S vārstu termināļiem.

Datu lapa

Pazīme Lielums

Nominālais darbības spriegums DC 24 V
Pieļaujamās sprieguma svārstības +/- 25 %
Autorizācija c UL us - Recognized (OL)
Korozijas noturības klasifikācija CRC 1 - Zema korozijas ietekme
PWIS conformity VDMA24364-B1/B2-L
Aizsardzības klase IP65
Apkārtējās vides temperatūra -5 ... 50 °C
Produkta svars 200 g
Elektriskais savienojums 3-kontaktu

M18
Materiālu piezīme Atbilst RoHS
Vāka materiāls PA-pastiprināts
Korpusa materiāls Alumīnija spiedienlējums


