
Slēgplāksne 
PRS-BP-1/4-NPT
Daļas numurs: 549975

1 / 12007.11.01. – Pakļauts izmaiņām – Festo AG & Co. KG

Šis produkts ir tikai pieejams ja pasūta no ASV Festo Korporācijas.
Old part no. 13000243

Datu lapa

Pazīme Lielums

Blīvēšanas princips aksiāls
Max. vārstu pozīciju skaits 1
Darbošanās spiediens <= 10 bar
Piemērotība vakuumam Jā
Vidējā temperatūra -10 ... 60 °C
Apkārtējās vides temperatūra -10 ... 60 °C


