
Smalkais filtrs 
MS9-LFM
Daļas numurs: 552940
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Kolektora montāžai, ar G vītni.

Parauga attēlojums

Datu lapa

Kopējā datu lapa - Individuālie vārsti ir atkarīgi no jūsu konfigurācijas.

Pazīme Lielums

Sērija MS
Izmērs 9
Konstrukcijas struktūra Šķiedru filtrs
Filtrācijas pakāpe 0,01 ... 1 µm
Kondensāta novadīšana pilnīgi automātisks

manuāls momentānais kontakts
manuāla rotācija
pusautomātisks

Darbošanās spiediens 0 ... 20 bar
Darbošanās paņēmiens Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [6:8:4]
Max. kondensāta vērtība 225 ml
Korozijas noturības klasifikācija CRC 2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity VDMA24364-B1/B2-L
Vidējā temperatūra -10 ... 60 °C
Apkārtējās vides temperatūra -10 ... 60 °C
Diferencētā spiediena displejs Vizuālais indikators
Autorizācija c UL us - Recognized (OL)
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu) Saskaņā ar EU-Ex- aizsardzības vadlīniju (ATEX)
UKCA marking (see declaration of conformity) To UK EX instructions
Eksploziju aizsardzības sertifikācija ārpus ES EPL Db (GB)

EPL Gb (GB)
ATEX kategorija Gāze II 2G
ATEX kategorija Putekļi II 2D
Eksploziju dzirksteļu aizsardzības tips Gāze Ex h IIC T6 Gb X
Eksploziju dzirksteļu aizsardzības tips Putekļi Ex h IIIC T60°C Db X
Eksploziju droša apkārtējā temperatūra +5°C <= Ta <= +60°C
Montāžas tips Līnijas instalācija

ar piederumiem
Izvēles

Montāžas pozīcija vertikāle +/- 5°
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvieta 1 Kolektora modulis

G1/2
G3/4
G1
G1 1/4
G1 1/2
1/2 NPT
3/4 NPT
1 NPT
1 1/4 NPT
1 1/2 NPT

Pneimatiskais savienojums, pieslēgvieta 2 Kolektora modulis
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Pazīme Lielums
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3/4 NPT
1 NPT
1 1/4 NPT
1 1/2 NPT


