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Datu lapa

Pazīme Lielums

Platums 43 mm
Vibrāciju noturība Transportēšanas iekārtas pārbaude pie ievainojumu 2 līmeņa saskaņā 

ar FN 942017-4 un NE 60068-2-6

Triecienu izturība Triecienu tests ar smaguma līmeni SG2 saskaņā ar FN 942017-5 un EN 
60068-2-27

Piezīme par piespiesto dinamiku Pārslēgšanās frekvence vismaz 1x/mēnesī
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu) Saskaņā ar ES zemsprieguma direktīvu
Korozijas noturības klasifikācija CRC 0 - Nav korozijas ietekme
PWIS conformity VDMA24364-B1/B2-L
Produkta svars 570 g
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvieta 1 G1/2
Materiālu piezīme Atbilst RoHS
Plāksnes materiāls Alumīnija spiedienlējums


