
Sadales modulis 
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Daļas numurs: 564150
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Ietver spiediena slēdzi bez indikatora, plūsmas virziens: no kreisās uz 
labo pusi.

Datu lapa

Pazīme Lielums

Izmērs 9
Sērija MS
Montāžas pozīcija Jebkurš
Konstrukcijas struktūra Sazarošanas modulis
Darbošanās spiediens 0 ... 12 bar
Darbības sprieguma diapazons AC 0 ... 250 V
Darbības sprieguma diapazons DC 0 ... 125 V
Darbošanās paņēmiens Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Piezīme par darba un vadības vidi Eļļotāja darbība iespējama
Korozijas noturības klasifikācija CRC 2 - Mainīga korozijas ietekme
PWIS conformity VDMA24364-B2-L
Uzglabāšanas temperatūra -10 ... 60 °C
Vidējā temperatūra -10 ... 60 °C
Apkārtējās vides temperatūra -10 ... 60 °C
Produkta svars 1.100 g
Montāžas tips Priekšējā paneļa instalācija

Līnijas instalācija
ar piederumiem
Izvēles

Pneimatiskais savienojums, pieslēgvieta 3 1 NPT
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvieta 4 1 NPT
Vāka materiāls PA-pastiprināts
Materiālu piezīme Atbilst RoHS
Savienojošās plāksnes materiāls Alumīnija spiedienlējums
Montāžas kronšteina materiāls Alumīnija spiedienlējums
Korpusa materiāls Alumīnija spiedienlējums
Moduļa savienotāja materiāls Alumīnija spiedienlējums


