
AS-i modulis 
CACF-BT-AS
Daļas numurs: 567035
Produkts tiks atcelts
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Tiks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2021. Lūdzu meklējiet 
alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.

Datu lapa

Pazīme Lielums

Izmēri B x L x H 46 mm x 19 mm diametrs
Statusa displeji Zaļš LED AS-i spriegums > 26V

Dzeltens LED AS-i spriegums > 18.5V
Darbības spriegums AS-i voltage 30 V DC
Strāvas patēriņs 10 mA
Autorizācija C-Tick

c UL us - Listed (OL)
CE simbols (skat atbilstības sertifikātu) Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju
Uzglabāšanas temperatūra -25 ... 75 °C
Aizsardzības klase IP65
Apkārtējās vides temperatūra 0 ... 55 °C
Fieldbus saskarne, savienojuma tehnoloģija AS-i plakanais kabelis/AS-i apaļais kabelis
Materiālu piezīme Satur LABS substances

Atbilst RoHS


