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Datu lapa

Pazīme Lielums

Vārsta funkcija 8/6 bistabils
Standarta nominālā plūsmas pakāpe 180 l/min
Darbošanās spiediens 0 ... 8 bar
Vadības gaiss tiešais
Total leakage 1 l/h
PWIS conformity VDMA24364-B1/B2-L
Nominālais pievilkšanas moments 1,7 Nm
Nominālā pievilkšanas momenta pielaide ± 10 %
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvieta 1 M5
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvieta 2 M5


