
Inhibitora modulis 
VLO-R-M5
Daļas numurs: 7422

1 / 12023.11.09. – Pakļauts izmaiņām – Festo SE & Co. KG

Datu lapa

Pazīme Lielums

Pneimatiskais savienojums, pieslēgvieta 1 M5
Standarta nominālā plūsmas pakāpe 80 l/min
Darbošanās spiediens 0,001 ... 6 bar
PWIS conformity VDMA24364-B2-L


