
Aksiālais komplekts 
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Daļas numurs: 8063565
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Datu lapa

Pazīme Lielums

Montāžas pozīcija Jebkurš
PWIS conformity VDMA24364-B2-L
Uzglabāšanas temperatūra -25 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums 0 - 95 %
Aizsardzības klase IP40
Apkārtējās vides temperatūra -10 ... 60 °C
Pārnesamais moments 60 Nm
Produkta svars 846 g
Interfeisa kods, aktuators M80
Interfeisa kods, Motora In 80G
Materiālu piezīme Atbilst RoHS


