
Kompensator wysokości 
VAL-1/4-20
Numer części: 151211

  Podstawowy program produkcyjny

1 / 12023-11-09 – Zastrzega się możliwość zmian – Festo SE & Co. KG

do przyssawek

Karta danych

Cecha Wartość

Kompensator wysokości do uchwytu przyssawki 20 mm
Pozycja zabudowy Dowolna
Konstrukcja Przyłącze podciśnienia od góry
Ciśnienie robocze -0.95 ... 8 bar
Medium robocze Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Klasa odporności na korozję CRC 2 – Średnia odporność na korozję
Zgodność z PWIS VDMA24364-B1/B2-L
Klasyfikacja RSBP zgodnie z CD-0033 F1a
Temperatura otoczenia -10 ... 60 °C
Waga produktu 118 g
Sposób montażu Z gwintem zewnętrznym M26x1,5
Mocowanie przyssawki G 1/4
Przyłącze podciśnienia G1/4
Uwaga dotycząca materiałów Zgodne z RoHS
Materiał uszczelnień NBR
Materiał obudowy Aluminium
Materiał uchwytu Aluminium

POM
Stal wysokostopowa, nierdzewna


