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Karta danych

Cecha Wartość

Wielkość Standard
Wielkość nominalna 4 mm
Głębokość wsunięcia przewodu 25.8 mm
Pozycja zabudowy Dowolna
Jednostka opakowania 10
Konstrukcja Typu wciśnij/zwolnij
Ciśnienie robocze MPa -0.095 ... 1 MPa
Ciśnienie robocze -0.95 ... 10 bar

-13.775 ... 145 psi
Uwaga do ciśnienia roboczego Woda: maks. 0,6 MPa przy temp. 0 - 50°C
Medium robocze Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]

Woda (płynna, bez lodu)
Uwagi odnośnie medium roboczego Możliwa praca na powietrzu olejonym
Zgodność z PWIS VDMA24364-B2-L
Bezpieczeństwo żywności Patrz dodatkowe informacje materiałowe
Temperatura otoczenia -10 ... 60 °C
Waga produktu 12.5 g
Przyłącze pneumatyczne 1 dla przewodu o średnicy zew. 6 mm
Przyłącze pneumatyczne 2 dla przewodu o średnicy zew. 6 mm
Uwaga dotycząca materiałów Zgodne z RoHS
Materiał obudowy PA66-GF30
Materiał uszczelnienia gwintu NBR
Materiał tuleji POM
Materiał uszczelnienia przewodu NBR


