
Blok przyłączeniowy 
VIGM-04-D-3
Numer części: 18835
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do wyspy zaworowej.
Typ wycofywany z produkcji. Dostępny do 2026. Alternatywne 
produkty patrz Support Portal.

Karta danych

Cecha Wartość

W oparciu o normę ISO 5599-2
Maks. liczba pozycji zaworowych 1
Ciśnienie robocze -0.9 ... 16 bar
Dopuszczenie UL - Recognized (OL)
Medium robocze Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Zgodność z PWIS VDMA24364-B2-L
Temperatura medium -10 ... 60 °C
Stopień ochrony IP65
Temperatura otoczenia -10 ... 60 °C
Sposób montażu płyty przyłączeniowej Przy pomocy otworów przelotowych
Przyłącze pneumatyczne 1 G1
Przyłącze pneumatyczne 2 G1/2
Przyłącze pneumatyczne 3 G1
Przyłącze pneumatyczne 4 G1/2
Przyłącze pneumatyczne 5 G1
Uwaga dotycząca materiałów Zgodne z RoHS
Materiał płyty przyłączeniowej Aluminium-odlew ciśnieniowy


