
Spirala do oplotu przewodów 
PKB-50-BL
Numer części: 3656
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Karta danych

Cecha Wartość

Wielkość Dla wiązki przewodów o średnicy maks. 50 mm
Średnica zewnętrzna 6 mm
Średnica wewnętrzna 4 mm
Instrukcje użytkowe 12 przewodów o średnicy zewnętrznej 12 mm

28 przewodów o średnicy zewnętrznej 8 mm
50 przewodów o średnicy zewnętrznej 6 mm
60 przewodów o średnicy zewnętrznej 4 mm

Długość przewodu 50 m
Zgodność z PWIS VDMA24364-B2-L
Ciężar produktu w zależności od długości 0.0146 kg/m
Kolor Niebieski
Uwaga dotycząca materiałów Zgodne z RoHS
Materiał przewodu PE


