
Elektrozawór 
MFH-3-M5
Numer części: 4450

1 / 12023-11-09 – Zastrzega się możliwość zmian – Festo SE & Co. KG

z pomocniczym sterowaniem ręcznym, bez cewki i bez gniazda.
Cewkę i gniazdo należy zamawiać oddzielnie.

Karta danych

Cecha Wartość

Funkcja zaworu 3/2 zamknięty, monostabilny
Sposób uruchomienia Elektryczny
Normalny przepływ nominalny 58 l/min
Ciśnienie robocze MPa 0 ... 0.8 MPa
Ciśnienie robocze 0 ... 8 bar
Konstrukcja Tarcza-gniazdo
Sposób kasowania Sprężyna mechaniczna
Dopuszczenie c UL us - Recognized (OL)
Wielkość nominalna 1.3 mm
Funkcja odpowietrzenia Bez możliwości dławienia
Rodzaj uszczelnienia Miękkie
Pozycja zabudowy Dowolna
Pomocnicze ręczne uruchamianie Przez przyciśnięcie
Rodzaj sterowania Bezpośredni
Kierunek przepływu Jednokierunkowy
Czas przełączania przy wyłączaniu 16 ms
Czas przełączania przy włączaniu 9 ms
Medium robocze Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Uwagi odnośnie medium roboczego Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest 

ono wymagane przy dalszej pracy)

Zgodność z PWIS VDMA24364-B2-L
Temperatura medium -15 ... 60 °C
Temperatura otoczenia -15 ... 40 °C
Sposób montażu Przy pomocy otworów przelotowych
Przyłącze pneumatyczne 1 M5
Przyłącze pneumatyczne 2 M5
Przyłącze pneumatyczne 3 M5


