
Moduł rozgałęziający 
MS4-A-RMV-IPM-80
Numer części: 543500
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Karta danych

Cecha Wartość

Klasa odporności na korozję CRC 2 – Średnia odporność na korozję
Zgodność z PWIS VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medium -10 ... 60 °C
Waga produktu 150 g
Uwaga dotycząca materiałów Zgodne z RoHS
Materiał płyty przyłączeniowej Aluminium-odlew ciśnieniowy
Materiał uszczelnień NBR
Materiał śruby drążonej Aluminium-odlew ciśnieniowy
Materiał łącznika modułów Aluminium-odlew ciśnieniowy
Materiał śrub Stal


