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Gwint zewnętrzny z podkładką uszczelniającą, wykonanie metalowe.

Karta danych

Cecha Wartość

Wielkość nominalna 9 mm
Typ uszczelnienia gwintu Podkładka uszczelniająca
Pozycja zabudowy Dowolna
Uwagi odnośnie medium roboczego Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest 

ono wymagane przy dalszej pracy)

Klasa odporności na korozję CRC 2 – Średnia odporność na korozję
Zgodność z PWIS VDMA24364-B1/B2-L
Przyłącze pneumatyczne 1 Gwint zewnętrzny G1/2
Przyłącze pneumatyczne 2 dla złączek z nakrętką kołpakową – średnica wew. 9 mm
Materiał obudowy Aluminium

Anodowanie


