
Amortyzator hydrauliczny 
YSRW-DGC-50-GF/KF
Numer części: 551489

1 / 12007-11-01 – Zastrzega się możliwość zmian – Festo AG & Co. KG

do napędu liniowego DGC.

Karta danych

Cecha Wartość

Wielkość 50
Amortyzacja Samonastawialny

Charakterystyka miękkości
Pozycja zabudowy Dowolna
Sygnalizacja położenia bez
Maks. prędkość uderzenia 3 m/s
Tryb pracy Jednostronnego działania

Pchający
Klasa odporności na korozje KBK 2
Temperatura otoczenia -10 ... 80 °C
Sposób montażu Z nakrętka zabezpieczająca
Uwaga odnośnie materiałów Bez miedzi i PTFE
Materiał tłoczyska Stal wysokostopowa


