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VMPAC-EPL-MP-SD44-O
Numer części: 576560
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Karta danych

Cecha Wartość

Ciśnienie robocze -0.9 ... 8 bar
Ciśnienie pilota 3 ... 8 bar
Klasa odporności na korozję CRC 4 – Bardzo wysoka odporność na korozję
Zgodność z PWIS VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia -5 ... 50 °C
Waga produktu 246 g
Przyłącze pneumatyczne 3 G3/8
Przyłącze pneumatyczne 5 G3/8
Uwaga dotycząca materiałów Zgodne z RoHS
Materiał obudowy Wzmocnione PA


