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Karta danych

Cecha Wartość

Oznaczenie kabla Bez uchwytu tabliczki opisowej
Przyłącze elektryczne 25-pin

Wtyczka prosta
Sub-D / Sub-D

Podłączenie elektryczne 1, funkcja Field device side
Podłączenie elektryczne 1, konstrukcja Kątowa
Podłączenie elektryczne 1, typ podłączenia Wtyczka
Podłączenie elektryczne 1, wyprowadzenie kabla Proste
Podłączenie elektryczne 1, technologia podłączenia Sub-D
Podłączenie elektryczne 1, liczba pinów/żył 25
Podłączenie elektryczne 1, zajęta liczba pinów/żył 25
Podłączenie elektryczne 1, sposób montażu 2 śruby 4-40 UNC
Podłączenie elektryczne 2, funkcja Controller side
Podłączenie elektryczne 2, konstrukcja Kątowa
Podłączenie elektryczne 2, typ podłączenia Gniazdo wtykowe
Podłączenie elektryczne 2, wyprowadzenie kabla Proste
Podłączenie elektryczne 2, technologia podłączenia Sub-D
Podłączenie elektryczne 2, liczba pinów/żył 25
Podłączenie elektryczne 2, zajęta liczba pinów/żył 25
Podłączenie elektryczne 2, sposób montażu 2 śruby 4-40 UNC
Nominalne napięcie robocze DC 24 V
Obciążalność prądowa przy 40°C 1 A
Długość kabla 1 m
Charakterystyka kabla Standard
Średnica kabla 7 mm
Budowa kabla Ekranowany
Stopień ochrony IP40
Zwrócić uwagę na stopień ochrony W stanie zmontowanym
Temperatura otoczenia 0 ... 70 °C
Znak CE (patrz deklaracja zgodności) Zgodnie z dyrektywą EU RoHS
Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności) Zgodnie z przepisami Wielkiej Brytanii dotyczącymi RoHS
Zgodność z PWIS VDMA24364-Strefa III
Uwaga dotycząca materiałów Zgodne z RoHS
Klasa odporności na korozję CRC 0 – Brak odporności na korozję
Materiał powłoki kabla PVC
Kolor powłoki kabla Szary
Kolor obudowy Szary


